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Vertikale Sammelschienen
HX3/VX3OPTIMIERT, Technische Daten
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■ Alu-Sammelschienen VX³ 400A

Isolationsspannung gemäss EN 60947-1/EN 60664-1: 1000VA
Impulsspannung (Uimp): 8kV

Berechnung der maximalen Abstände zwischen den Trägern (mm)

4044 37/38
Schutzisoliert

4044 50/51
Versetzt angeordnet,

in Kabelführungssystemen
Sammelschienen 4044 30 4044 31 4044 30 4044 31

Ipk (kA) 10 1600 1800 1600 1600

21 1600 1800 800 800

30 800 1000 400 500

40 800 800 350 400

52 400 600 250 300

■ Alu-Sammelschienen 800A VX³

Isolationsspannung gemäß EN 60947-1/EN 60664-1: 1000VA
Impulsspannung (Uimp): 8 kV

Berechnung der maximalen Abstände zwischen den Trägern (mm)

4044 60/61
An der Rückwand des

Schaltschranks

4044 70/71
Versetzt angeordnet,

in Kabelführungszone
Sammelschienen 4044 33 4044 33

Ipk (kA) 30 1600 1600

40 1000 1000

52 800 800

63 700 700

73 600 600

80 500 600

94 400 500

105 400 500

■ Alu-Sammelschienen VX³ 630 bis 1600A

Isolationsspannung gemäß EN 60947-1/IEC 60664-1: 1000VA
Impulsspannung (Uimp): 8kV

Berechnung der maximalen Abstände zwischen den Trägern (mm)

0373 50/66/67 0373 51/68/69

1 Alu-Sammelschiene pro Leiter, C-Profil 1 Alu-Sammelschiene pro Leiter, C-Profil

Sammelschienen 0373 54 0373 55 0373 56 0373 57 0373 58 0373 54 0373 55 0373 56 0373 57 0373 58

Ipk 30 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

40 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

52 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

63 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600

73 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500

80 600 600 600 600 600 500 500 500 500 500

94 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400

105 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400

132 – – 500 500 500 – – 400 400 400

154 – – 400 400 400 – – 300 300 300

Einbaumasse (mm)

Einbaumasse (mm)

Art. 4044 50/51

Einbaumasse (mm)

Art. 4044 60/61

Art. 4044 70/71
Anschluss Einspeiseumschaltung DMX³ auf

e hinten

Art. 0373 50/51/66/68 Art. 0373 67/69
Art. A B C D E F

0373 66 75 350 330 300 75 75

0373 68 125 600 580 550 150 125

0373 67 75 350 330 300 75 75

0373 69 125 600 580 550 150 125

0373 50 75 - 330 300 75 75

0373 51 125 - 580 550 150 125
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