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Axolute
Energieverteilung, Thermostate und Gasmelder

Programm Axolute

VE Art. Energieverteilung

Hotelcard-Schalter
3-Module

1 HD4544  White
1 HC4544  Aluminium
1 HS4544  Anthrazit

Raumthermostat
Elektronischer Raumthermostat
Umschaltkontakt 2 A 250 V AC
Stromversorgung 230 V AC 2-modulig

1 HD4441  White
1 HC4441  Aluminium
1 HS4441  Anthrazit

Elektronischer Raumthermostat mit 
frontseitigem Umschalter „Heizung 
/ Klima“,
Elektronischer Raumthermostat mit 
frontseitigem Umschalter „Heizung / 
Klima“, Schließerkontakt 2 A 250 V AC
Relais Ausgang 250 V a.c 
Stromversorgung 230 V a.c
2-Module

1 HD4442  White
1 HC4442  Aluminium
1 HS4442  Anthrazit

Chronothermostat
Mit Tages- / Wochenprogramm für Heizung 
und Klimaanlage
Hinterleuchtetes Display
Stromversorgung Batterie 2× 1.5 V
Fernschaltbar
Anschlussmöglichkeit
eines externen Fühlers Typ R (25°C) = 10 k
Kontaktausgang 5 (3) A
3-Module

1 HD4451  White
1 HC4451  Aluminium
1 HS4451  Anthrazit

VE Art. Gasmelder

Gasmelder mit optischer und
akustischer (85 dB) Alarmanzeige
- interne Selbstdiagnose
- Speisung 12 V AC/DC mit Transformator
Art.Nr. HD/HC /HS 4541 – zur Verwendung 
mit Signalgeber HD/HC /HS 4520
- 2-Module

Für Methan (Erdgas)
1 HD4511V12  White
1 HC4511/12  Aluminium
1 HS4511/12  Anthrazit

Für Flüssiggas
1 HD4512V12  White
1 HC4512/12  Aluminium
1 HS4512/12  Anthrazit

Transformator DIN Montage
1 F91/12E Sicherheits-Trafo

Eingang 230 V a.c
50/60 Hz
Ausgang 12 V a.c
Leistung 6 VA
Montage auf DIN
3-Module
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