
107Programm Axolute

Axolute
Blindabdeckungen und LED für Beleuchtungsfunktion

Axolute
Akustische und optische Signalgeräte

HD4380HS4355/12 HD4351V230 H4371B/12
H4371B/230

HS4950 HC4953HD4951

VE Art. Elektronische Läutwerke

3 Signale, frontseitiger
Lautstärkeregler

12 VAC - 80 dB - 2-Module
1 HD4355V12  White
1 HC4355/12  Aluminium
1 HS4355/12  Anthrazit

230 V - 12 VA - 80 dB - 1-Modul
1 HD4351V230  White
1 HC4351/230  Aluminium
1 HS4351/230  Anthrazit

Akkuleuchte
Abnehmbares Notlicht, wird im Fall 
einer Stromunterbrechung automatisch 
eingeschaltet, komplett mit Aufnahme, 
Batterieladegerät, 
wiederaufladbare und auswechselbare 
Ni-Cd-Batterie, Akku-Ladezeit 2 Stunden 
Betriebsdauer, 0,4W, Stromversorgung 
230VAC

2-Module
1 HD4380  White
1 HC4380  Aluminium
1 HS4380  Anthrazit

Ersatzakku

1 L4380/B Ersatzbatterie für Akkuleuchte oder Notlicht 
HD-HC-HS4380

Lichtsignale mit integrierten LEDs
12 VAC
LED 26 mA - 300 mW

1-Modul 
1 H4371B/12 Blau
1 H4371T/12 Transparent
1 H4371R/12 Rot
1 H4371V/12 Grün

Lichtsignale mit integrierten LEDs
230 VAC
LED 21 mA - 500 mW

1-Modul 
1 H4371B/230 Blau
1 H4371T/230 Transparent
1 H4371R/230 Rot
1 H4371V/230 Grün

Orientierungsleuchten
1 H4382/230 Orientierungsleuchte mit weißer 

LED – 230 VAC 
2-Module

VE Art. Blindabdeckungen

Blindabdeckung - 1 Modul
1 HD4950  White
1 HC4950  Aluminium
1 HS4950  Anthrazit

Blindabdeckung - 2 Module
1 HD4951  White
1 HC4951  Aluminium
1 HS4951  Anthrazit

Kabelausgänge
Kabelausgang mit Zugentlastung
Max. Ø 9 mm

1-Modul
1 HD4953  White
1 HC4953  Aluminium
1 HS4953  Anthrazit

2-Module
1 HD4954  White
1 HC4954  Aluminium
1 HS4954  Anthrazit

LED für Beleuchtungsfunktion
1 H4743B/230 Blaue LED - 230 VAC

2,5 mA
0,3 W

Einsätze-Tabelle für LED-Hintergrundbeleuchtung
Art. H4743B/230

Wechselschalter Kreuzschalter Taster

HD4003A
HD4003M2A HD4004 HD4005A

HD4005M2A

HC4003A
HC4003M2A HC4004 HC4005A

HC4005M2A

HS4003A
HS4003M2A HS4004 HS4005

HS4005M2A




