
345Programm Mosaic

� Schaltleistungen bei 240 V

� Kompatibilität der beleuchteten Funktionen (ohne Neutralleiter)

Art.

Glühlampen
oder 230 V
Halogen

NV-
Halogenlampen 

mit 
konventionellem

Trafo

NV-
Halogenlampen

mit
elektronischem

Trafo Leuchtstofflampen Energiesparlampe

Dimmbare
Leuchtstofflampen

1–10V

Leuchtstofflampe
mit

Spezial-Trafo LED Motor Radiator Schütz

Leuchtaggregate

0676 66 JA JA JA NEIN NEIN NEIN JA NEIN JA JA NEIN

Beleuchtete Montageplatten

0802 60
0802 57
0802 58

JA JA JA NEIN NEIN NEIN JA NEIN JA JA NEIN

oder

Art..

Glühlampen
oder 230 V
Halogen

NV-
Halogenlampen 

mit 
konventionellem

Trafo

NV-
Halogenlampen

mit
elektronischem

Trafo Leuchtstofflampen Energiesparlampe

Dimmbare
Leuchtstofflampen

1–10V

Leuchtstofflampe
mit

Spezial-Trafo Motor Radiator Schütz LED

Näherungsschalter

0766 66 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 100 VA 1000 W I max ≤ 2A -

Tastdimmer

0784 01 40 W
400 W

40 VA
400 VA

40 VA
400 VA - - - - - - - -

0784 05 40 W
600 W

40 VA
600 VA - - - - - - - - -

0784 06 40 W
300 W

40 VA
300 VA

40 VA
300 VA - 8 VA

160 VA - 16 VA
160 VA - - - 8 VA 

160 VA

0784 07 3 W
400 W

3 VA
400 VA

3 VA
400 VA

3 VA
200 VA

3 W
75 W - - - - - 3 W

75 W

0784 04 - - - - - 40 VA
600 VA - - - - 40 VA

600 VA(2)

Automatikschalter

0784 54 2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) 250 W - 1000 VA - - I max ≤ 2A 250 W

0784 55 40 W
400 W

40 VA
400 VA

40 VA
400 VA - - - - - - - 20 W - 

150 W(2)

0784 52 2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) 250 W - 1000 VA - - I max ≤ 2A 250 W

0784 53 40 W
400 W

40 VA
400 VA

40 VA
400 VA - - - - - - - 20 W - 

150 W(2)

Zeitschalter

0784 20 1000 W 400 VA 400 VA - - - - 250 VA 1840 W - -

Zeitschaltuhr

0784 25 1200 W 1800 VA 2300 VA - 100 VA(1) - - 1800 VA - - -

Sensorschalter

0787 09 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 100 VA 1000 W l max ≤ 2 A 500 VA

oder

1 : Funktioniert nicht mit dimmbaren Leuchtstofflampen
2 : Funktioniert mit dimmbaren LED's

Programm MosaicTM

Schaltleistungen




