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MyHOME® domotique - BUS
intégration et contrôle
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Centrale thermorégulation,
n'oubliez pas l'installation de la petite batterie 3607/6
à l'arrière de la centrale
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Indicateur de
consommation
fournit avec 1 tore
A1 = -
A2 = -
A3TA = 1
A3Tb = 2
A3Tc = 3

Interface
SCS/SCS

Haut-parleurHaut-parleur

Alimentation automatisme /
thermorégulation

E46ADCN

Lecteur de proximité
HD/HC/HS4607
5739 48/49

Z = -
N = 1
MOD = -
AUX = -

BUS

H4652/2
0675 52
Commande
1 ou 2 fonctions

BUS BUS

Thermostat avec sonde
HD/HC/HS4692
5739 22/23
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dispositifs
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Actionneur
chauffage 2 relais

ZA = -
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N1 = 1
ZBI = 2
N2 = 1

BUS

BUS

BUS BUS BUS

A d'autres dispositifs
d'alarme

E47ADCN

Alimentation intrusion

Centrale
anti-intrusion

3486

HD/HC/HS4611
5739 38/39

Z = 2
N = 1
MOD = 
AUX = -

Détecteur infrarouge
HD/HC/HS4611
5739 38/39
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Interface de
comptage à
impulsions(2)

(Eau, gaz...)

A1 = -
A2 = -
A3 = 4
G = -
M = 3
SM = -
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Actionneur DIN
2 relais

A = 1
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H4671M2
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Actionneur
avec commande 
intégrée
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A2 = -
PL2 = -
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Vers
automatisme

*Dans le cas ou le système intrusion
n'est pas utilisé, il faudra shunter les
bornes SCS AI avec les bornes SCS AV IN.

(2)Une interface "ATEX" sera
nécessaire entre le compteur
gaz et l'interface 3522.
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RTC GSM

3505/12
Batterie 12V 12Ah

LAN

H4890
5739 58
Écran tactile

Pilotage à distance
via le portail internet

My Home WEB

Pilotage via 
Iphone, Ipad, Android, etc...

Moniteur vidéo tactile

Ampli avec commande
intégrée H4562
0675 55

MoteurMoteurÉclairage
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3523
Tore
supplémentaire

Tore
(fournit)

230 Vca

230 Vca

230 Vca

Compteur
eau

(1)Jusqu'à 3 tores max. par Réf. F520. 
Possibilité de faire passer plusieurs conducteurs de 
phase dans le même tore (jusqu'à 9x2,5mm² par tore)

Sirène extérieure
avec batterie
(doit être raccordée 
sur l'alimentation)

4072L

BUS

(3) ANT = 1 si raccordement à une antenne coaxial

Platine de rue
vidéo

Tuner radio 
RDS
F500N

Entrée RCA
HD/HC/HS4560
5739 26/27

Légende : Bus : My Home audio/vidéo (portier, vidéo contrôle, diffusion sonore)
Bus : My Home automatisme (lumière, volet, chauffage, mesure consommation)
Bus : Alarme (alarme intrusion, alarme technique)




